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Zoni®
Vypinac nhove generace

Novy Sampion vaSich projektd. Vynika vSestrannosti.

Moderni pFistroje vypinacu

s ovladanim aplikaci a pres Bluetooth
Zcela novy tvar, trendové a neokoukané
barvy — kompletné v matném provedeni
Dvoubarevné ramecky

Nové, jesté bezpecnéjsi zasuvky
Kompletné& navrzeny a vyrobeny v €R



VYPINACE NOVE GENERACE. MATNE A ELEGANTN/.
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ZONI®

Zoni®
Matny a elegantni

01

Propracovany v kazdém detailu.
Ani kulaty, ani hranaty. Prvni Ceska
designova rada ABB v matném
provedeni. Vypinace a zasuvky,
které si zamilujete.

01

Vypinaé ve skuteéném rozméru
Novy je i celkovy rozmér vypinacl

a zasuvek, ktery je 85 x 85 mm véetné
ramecku. Vypinace vystupuji nad

sténu jen 16 mm. Barvy jsou UV stabilni,
bez PVC a halogent.



VYPINACE NOVE GENERACE. MATNE A ELEGANTN/.

01 bila
vypinaé + zasuvka

02 bild

03 matna ¢ernd / bila

04 matna ¢erna

05 matna bila

Rozehrajte hru
sveétel a stinu

Pokud mate radi kontrast,
mUzete sméle kombinovat.
Nejen Cernou s bilou v podobé
dvouvrstvych rameckd, ale

i lesklé povrchy s matnymi.



ZONI® 5

Matna barva je univerzalni podobné
jako ¢erna a bila. Vypada stejné

bez ohledu na svételné podminky

a na povrchu nezistavaji otisky prsta.

16 mm




VYPINACE NOVE GENERACE. TRENDOVE BARVY.




ZONI®

Zoni®
Dokonaly odstin

01

Neokoukané barvy,
peclivé vybrané
Ceskymi interiérovymi
designéry a respektujici
nejnovejsi trendy.

Tak jako greige.

01

Ladnéjsi a bezpeénéjsi zasuvky
Vystupuji nad zed' pouhych 12 mm.

Diky novym integrovanym bezpeénostnim
clonkam pfimo do pfistroje zasuvky

jste chranéni pred elektrickym proudem

i po sejmuti krytu. Tfeba pfi malovani.



VYPINACE NOVE GENERACE. TRENDOVE BARVY.

Zoni®
Trendoveé barvy

Jemné zemité barvy inspirované
prirodou umoznuji splynuti
vypinacd a zasuvek tén v tonu
se stenami. Anebo vyniknou

na Cistych bilych sténach jako
vyrazny doplnék interiéru.




ZONI®

01 pudrova / bila
vypinaé + zasuvka

02 pudrova / bild

03 olivova / bild

04 greige / bila

05 3eda / bila

04 05




10 PRiISTROJOVE MOZNOSTI

Zoni®
Vypinac noveé generace

ABB flexTronics®

je novy vSestranny typ pristroje,
ktery umozfiuje jednoduchou zmeénu
obycejného vypinace v dédlkové ovlddatelny My House
pres Bluetooth aZ po ovladacl v chytré

k . . [@ wanhight Ovladani zaluzii
domacnosti. Pro svétla i zaluzie. k)

S

Ovladani svétel

Rucni vypinaé oOvladani vypinace
mobilem pfes Bluetooth

Ovladani vice vypinaéii mobilem Jednoduché zapojeni do chytré
najednou pfes Bluetooth domacnosti ABB-free@home®



ZONI®

Zoni®
Pristrojové moznosti

Nova generace vypinacl ABB flexTronics® podtrhuje
komplexnost nasi nabidky. V pristrojovych moznostech
naleznete vSe, co potrebujete pro realizaci moderni
a kvalitni elektroinstalace v rodinném i bytovém domeé.

prepinac sériovy / spinac trojnasobny
prepinac stridavy

dvojity / ovlada¢

dvojity

spina¢ kartovy
s orientacni
doutnavkou

spinac / prepinac / spinac / prepinac / spinac / prepinac / spina¢ dvojpdlovy /
ovlada¢ ovladac s orientaéni  ovladac s popisovym  trojpdlovy
nebo signaliza¢ni polem
doutnavkou / LED
& L
stmiva¢ s oto¢nym stmivac casovac spina¢ automaticky
ovlada¢em s kratkocestnym Busch-Timer® se snima¢em pohybu
ovlada¢em

spinac / ovladaé
Zaluziovy

spina¢ zaluziovy
s kratkocestnym
ovlada¢em

spinac zaluziovy
komfortni s ¢asova-
cim ovladacem

@
@-e

. .
L L

[5] [5]
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termostat prostorovy, termostat univerzalni snimac kvality zasuvka anténni zasuvka zasuvka komunikaéni  pfistroj nabijeci
pro topeni nebo pro programovatelny, vzduchu TV+R / TV+R+SAT reproduktorova USB / VGA / HDMI USB
topeni/chlazeni, s plovoucim krytem pro stereofonni
s oto¢nym nastavenim pripojeni
E E E
- j n j = _
. P
zesilova¢ AudioWorld  zesilova¢ AudiowWorld  radio internetové reproduktor osvétleni orientaéni osvétleni s LED, vyvodka kabelova
s DAB+ a FM tunerem, s DAB+aFM tunerem Busch-iNet zapustény a signaliza¢ni's LED se snimacem pohybu
s Bluetooth Audioworld Audioworld
vysavacovd zadsuvka  zasuvka zasuvka zasuvka zasuvka bezpeénostni  zasuvka dvojnasobnd  zasuvka dvojnasobna
jednonasobna jednonasobna, jednonasobna FI-DOS, s vestavénym s nato¢enou vrchni s nato¢enou vrchni
s USB nabijenim s ochranou proudovym chranicem dutinou dutinou, s ochranou

pred prepétim
* Sada Friends of Hue smart switch je dostupna pouze v bilé barvé

pred prepétim

11

spina¢ pro
bezdotykové
ovladani

Friends of Hue
smart switch*

=8

zasuvka komunikacni
dvojnasobna,
s Sikmym vyvodem

kryt zaslepovaci

r

rdmecky 1- az
5néasobné (shodné
pro vodorovnou

i svislou montdaz)



Zoni®
Vypinac nove generace



Spinade
Sdélovaci technika
Termostaty
Casové spinade
Stmivacde
Snimace pohybu
Dalkové ovladani
Zaluziové spinace
Audioworld

LED osvétleni
Ostatni pfistroje
Zasuvky

Ramecky
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Zoni®
VypinaC noveé generace




olivova / bila

matna ¢erna

matna bila

greige / bila

matna ¢erna / bila

pudrova / bila

16 mm
-~




Zoni®

/ Vv
Spinace
Pro pristroje Nazev Barva Objednaci ¢islo Jednot. bal. ks
Pro design Technické udaje Kompletnost
3559-A01345 Kryt jednoduchy
3559-A06345 Pro spinace razeni 1, 6, 7. bild 3559T-A00651 500 20/1
3559-A07345 Pro ovladace razeni 1/0, 6/0. matna bila 3559T-A00651 240 20/1
3559-A91345 Sedd 3559T-A00651 241 20/1
3559-A86345 pudrova 3559T-A00651 242  20/1
olivova 3559T-A00651 243  20/1
greige 3559T-A00651 244 20/1
matna cerna 3559T-A00651 237 20/1
Zoni® FEE : HEHE
3559-A01345 Kryt jednoduchy s &rym prizorem
3559-A21345 Pro spinace razeni 1So, 1S, 650, 6S, 7So0. bild 3559T-A00653 500 20/1
3559-A06345 Pro ovlddace razeni 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S). matna bila 3559T-A00653 240 20/1
3559-A25345 Sedd 3559T-A00653 241 20/1
3559-A07345 pudrova 3559T-A00653 242 20/1
3559-A91345 olivova 3559T-A00653 243 20/1
3559-A86345 greige 3559T-A00653 244 20/1
matna ¢erna 3559T-A00653 237 20/1
Zoni® EHE - HEHE
3559-A01345 Kryt jednoduchy s popisovym polem
3559-A06345 Pro spinace fazeni 1, 6, 7. bila 3559T-A00610 500 20/1
3559-A07345 Pro ovladace razeni 1/0, 6/0. matna bila 3559T-A00610240 20/1
3559-A91345 Seda 3559T-A00610241 20/1
3559-A86345 pudrova 3559T-A00610 242 20/1
3558-A01340 olivova 3559T-A00610 243 20/1
3558-A06340 greige 3559T-A00610 244 20/1
3558-A07340 matna éernd 3559T-A00610237 20/1
i i 3558-A91342
Zoni® FYEE 4 HEHE
3559T-A00610 .. Pole popisové se symbolem zvonku
Pro kryt jednoduchy s popisovym polem. 3559T-A00271 50/1
n 3559T-A00610 .. Pole popisové se symbolem svétla
- Pro kryt jednoduchy s popisovym polem. 3559T-A00272 50/1
Zoni® HEEEE 7 B
3559-A02345 Kryt jednoduchy s potiskem
Pro spinac razenf 2. bild 3559T-A00655 500 20/1
Nelze pouzit doutnavku ani LED. matna bila 3559T-A00655 240 20/1
Seda 3559T-A00655 241  20/1
pudrova 3559T-A00655 242  20/1
olivova 3559T-A00655 243  20/1
greige 3559T-A00655 244  20/1
matna cerna 3559T-A00655 237  20/1
Zoni® EHE : HEHE
1011-0-0816 CZ Kryt jednoduchy s potiskem
Pro spinac razeni 3. bila 3559T-A00933 500 20/1
Nelze pouzit doutnavku ani LED. matna bila 3559T-A00933 240 20/1
Sedd 3559T-A00933 241  20/1
pudrova 3559T-A00933 242 20/1
olivova 3559T-A00933 243 20/1
greige 3559T-A00933 244  20/1
matna cerna 3559T-A00933 237 20/1
Zoni® FEE < HEHE
3559-A05345 Kryt déleny
3559-A52345 Pro spinace razeni 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). bila 3559T-A00652 500 20/1
3559-A53345 Pro ovlddac rfazeni 1/0+1/0. matna bila 3559T-A00652 240 20/1
3559-A87345 Sedd 3559T-A00652 241  20/1
pudrova 3559T-A00652 242  20/1
olivova 3559T-A00652 243  20/1
greige 3559T-A00652 244  20/1
matna c¢erna 3559T-A00652 237 20/1
Zoni® EHE - HEHE
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Zoni®

Spinace « Sdélovaci technika « Termostaty

Pro pfistroje Nazev Barva Objednaci ¢islo Jednot. bal. ks
Pro design Technické Gdaje Kompletnost
2TKA000153G1 Kryt spinace trojnasobného
bild 3559T-A00666 500 20/1 |
matna bila 3559T-A00666 240  20/1
Sedd 3559T-A00666 241 20/1
pudrova 3559T-A00666 242  20/1
olivova 3559T-A00666 243  20/1
greige 3559T-A00666 244  20/1
matna ¢erna 3559T-A00666 237 20/1 ‘
Zoni®
3559-A92445 Kryt spinace kartového % A CARD &
S ¢irym prizorem. bild 3559T-A00700 500 10/1
Pro fazeni So doporucujeme pouzit LED matna bila 3559T-A00700 240 10/1
(3916-0544). Sedd 3559T-A00700241 10/1
pudrova 3559T-A00700 242 10/1
olivova 3559T-A00700 243 10/1
greige 3559T-A00700 244 10/1
matna éernd 3559T-A00700 237 10/1
Zoni®
5011-A3503 Kryt zasuvky televizni, rozhlasové
5011-A3607 (a satelitni) bila 5011T-A00300 500 10/1
5011-A3614 matna bila 5011T-A00300240 10/1
5011-A3303 Seda 5011T-A00300 241 10/1
pudrova 5011T-A00300242 10/1 @
olivova 5011T-A00300 243 10/1
greige 5011T-A00300 244 10/1
matna éerna 5011T-A00300 237 10/1
Zoni®
2CKA000230A0403  Kryt zasuvky reproduktorové,
2CKA000230A0404 komunikacni pfimé nebo bild 5014T-A00040 500 10/1
2CKA000230A0432  pfistroje nabijeciho USB matna bila 5014T-A00040 240 10/1
2CKA000230A0420  Pro stereofonni reproduktorovou zasuvku Seda 5014T-A00040 241 10/1
2CKA000230A0426  (2CKAO00230A0403, 2CKAO00230A0404), pudrova 5014T-A00040 242 10/1
2CKA006400A0399  pro komunikaéni zasuvky HDMI, USB, VGA olivova 5014T-A00040 243 10/1
nebo pro nabijeci pristroj USB. greige 5014T-A00040 244 10/1 O
matna cernd 5014T-A00040 237 10/1
Zoni®
RJI45C5U Kryt zasuvky komunikacni
RJI45C6U S popisovym polem. bila 5014T-A00418 500 10/1
RJ45C5S S plastovym upevriovacim tfmenem. matna bila 5014T-A00418 240 10/1
RJ45C6AS Pro upevnéni dvou komunikac¢nich zasuvek Seda 5014T-A00418 241 10/1
1116412-3 typu Modular-Jack (keystone), zaslepek pudrova 5014T-A00418 242 10/1
1116412-2 nebo reproduktorovych svorek olivova 5014T-A00418 243 10/1
1479190-3 (max. doporucend sitka modulu 19 mm). greige 5014T-A00418 244 10/1
1479191-3 matnd ¢erna 5014T-A00418 237 10/1
Zoni®
5014G-A02018 .. Zaslepka
5014T-A00418 ... pro zasuvku komunikaéni bild 1116412-3 25/1
5014A-A02018 .. cernad 1116412-2 25/1
5014H-A01018 ..
5014K-C01018 ..
Swing® (L)
Zoni®
Tango®
Levit® (M)
Decento®
2CKA001032A0525  Kryt termostatu prostorového x
2CKA001032A0528 s otocnym ovladac¢em bild 3292T-A00300 500 5/1
2CKA001032A0531 S upevriovaci matici. matna bila 3292T-A00300 240 5/1
Pro prostorovy termostat se zapinacim nebo Sedd 3292T-A00300241  5/1
prepinacim kontaktem. pudrova 3292T-A00300 242 5/1
Pro termostat pro topeni/chlazeni. olivova 3292T-A00300 243 5/1
greige 3292T-A00300 244 5/1
matna cerna 3292T-A00300 237 5/1 JA‘C
Zoni®
Poznamky:

59 Tento produkt bude dostupny pravdépodobné ve 2. pololeti 2024.



Zoni®

Casové spinage ® Stmivace ¢ Snimace pohybu « Dalkové ovladani

Pro pristroje

Nazev Barva

Objednaci ¢islo Jednot. bal. ks

18

19 Osvétleni krytu doutnavkou ani LED nelze pouzit.

Pro design Technické udaje Kompletnost
2CHX880040A0033  Kryt pro pfistroje s displejovym modulem
2CKA006410A0393  Pro termostat se spinacimi hodinami, bila 3299T-A40100 500 5/1
2CKA006410A0399  casovac Busch-Timer®, ovladac ¢asovaci matna bila 3299T-A40100 240 5/1
2CKA001032A0518  komfortni Busch-Timer® nebo snimac kvality Seda 3299T-A40100 241 5/1
OK vzduchu. pudrova 3299T-A40100 242 5/1
olivova 3299T-A40100 243 5/1
greige 3299T-A40100 244  5/1
matna céerna 3299T-A40100237 5/1
Zoni®
2CKA006512A0345  Kryt stmivace s otoénym ovladacem '
2CKA006515A0704 S upevriovaci matici. bild 3294T-A00123 500 5/1
2CKAO006520A0227 matna bila 3294T-A00123 240 5/1
2CKAO006599A2035 Sedd 3294T-A00123 241 5/1
2CKAO06599A2988 pudrova 3294T-A00123 242 5/1
2CKAO06599A2987 olivova 3294T-A00123 243 5/1
2CKAO06599A3026 greige 3294T-A00123 244 5/1
2CKAO06599A3025 matna céerna 3294T-A00123 237 5/1
Zoni®
2CKAO06500A0013  Kryt stmivace kratkocestného flex
2CKA006400A0099  Pro kompletaci je kromé pristroje a rdmecku bila 6220T-A01000 500  5/1
2CKA006200A0281  nutny jesté ovlddaci prvek 2CKAO06400A0099 matna bila 6220T-A01000240 5/1
(bez moznosti vzdaleného ovladani) deda 6220T-A01000 241 5/1
nebo 2CKA006200A0281 (s integrovanym pudrova 6220T-A01000 242  5/1
Bluetooth komunikatorem). olivova 6220T-A01000 243 5/1
Vice informaci v kapitole ABB flexTronics®, greige 6220T-A01000 244  5/1
ABB-free@home® flex na str. 234, 240. matna céerna 6220T-A01000 237 5/1
Zoni®
3299U-A00006 Snimac spinace automatického
[ I 3299U-A00007 Uhel pokryti: cca 180° (2 roviny — viz strana 623)  bila 3299T-A02182 500 1
3299U-A00001 Nastavitelné hodnoty (na zadni strané krytu): matna bila 3299T-A02182 240 1
m—— prahové osvétleni (cca 5 - 1 000 Ix); citlivost; Seda 3299T-A02182 241 1
zpozdéni vypnuti (5 s - 10 min., prip. stiskem pudrova 3299T-A02182 242 1
integrovaného tlacitka na 15, 30, 45, 60 min.) olivova 3299T-A02182 243 1
Pracovni teplota: -10 °C az +55 °C greige 3299T-A02182 244 1
matna cernd 3299T-A02182 237 1
Snimac je nutné doplnit vhodnym spinacim
Zoni® pFistrojem podle druhu a velikosti zatéze. [[EHE - HEHE|
Sada Friends of Hue smart switch
Inteligentni ovladac pro bezdratové dalkové bild 6221T-C01000 500 1
spindni a stmivani svitidel Philips Hue.
Moznost vyuzivanf dvou svételnych scén.
Bezbateriové bezudrzbové provedeni.
Lze pouZivat také v rdmci systémové instalace
ABB-free@home®.
Vyzaduje Philips Hue Bridge 2. generace (hranaty
tvar) a Philips Hue App (verze 3.2 nebo vy3si).
Obsahuje vysila¢ Friends of Hue smart switch,
ovlddaci kryt, rdmecek, zakladnu a oboustranné
lepici pasky.
Upevnéni na povrch nebo k instalaéni krabici.
Zoni®
2CKA006710A0031  Kryt pro chytry ovladaé
2CKA006710A0030  Pro kompletaci sady Bluetooth Low Energy bild 6221T7-A01010500  5/1
6221T-CO1000 500  smart switch. matna bila 6221T-A01010 240 5/1
Pro kompletaci nebo zménu barevného Sedad 6221T-A01010 241 5/1
provedeni sady Friends of Hue smart switch. pudrova 6221T-A01010242 5/1
olivova 6221T7-A01010 243 5/1
greige 6221T-A01010 244 5/1
matna cerna 6221T-A01010 237 5/1
Zoni® Typové fada: 6221T
Poznamky:



Zoni®

Zaluziové spinace « AudiowWorld « LED osvétleni « Ostatni pFistroje

Pro pfistroje Nazev Barva Objednaci ¢islo Jednot. bal. ks
Pro design Technické Gdaje Kompletnost
3559-A89345 Kryt spinace Zaluziového
3559-A88345 déleny s potiskem bila 3559T-A00662 500 20/1 -
Pro spinac rfazeni 1+1 s blokovanim. matna bila 3559T-A00662 240 20/1
Pro ovladac razeni 1/0+1/0 s blokovanim. Seda 3559T-A00662 241  20/1
pudrova 3559T-A00662 242 20/1
olivova 3559T-A00662 243 20/1
greige 3559T-A00662 244  20/1
matna cerna 3559T-A00662 237 20/1
A4
Zoni®
2CKA006400A0096  Kryt spinace Zaluziového kratkocestného flex
2CKA006400A0099  Pro kompletaci je kromé pristroje a rémecku bild 6220T-A01002 500  5/1
2CKA006200A0281  nutny jesté ovlddaci prvek 2CKAO06400A0099 matna bila 6220T-A01002 240 5/1
(bez moznosti vzdaleného ovliadani) Sedad 6220T-A01002 241 5/1
nebo 2CKA006200A0281 (s integrovanym pudrova 6220T-A01002 242 5/1 A
Bluetooth komunikatorem). olivova 6220T-A01002 243 5/1
Vice informaci v kapitole ABB flexTronics®, greige 6220T-A01002 244  5/1
ABB-free@home® flex na str. 234, 240. matna ¢erna 6220T-A01002 237 5/1
=
Zoni®
2CHX880040A0033  Kryt pro pfistroje s displejovym modulem
2CKA006410A0393  Pro termostat se spinacimi hodinami, bild 3299T-A40100500 5/1 e
2CKA006410A0399  c¢asovac Busch-Timer®, ovladac ¢asovaci matna bila 3299T-A40100240 5/1
2CKA001032A0518  komfortni Busch-Timer® nebo snimac kvality Seda 3299T-A40100241 5/1
vzduchu. pudrova 3299T-A40100 242 5/1 OK
olivova 3299T-A40100 243 5/1
greige 3299T7-A40100244 5/1
matna cernd 3299T-A40100237  5/1
=
Zoni®
2CKA008200A0276  Kryt zesilovace s tunerem FM/DAB+
2CKAO08200A0279 nebo internetového radia Busch-iNet bila 3299T-A40200 500 5/1 (u]
2CKAO08200A0153 matna bila 3299T-A40200 240 5/1
Sedd 3299T-A40200 241 5/1
pudrova 3299T-A40200 242 5/1 +
olivova 3299T-A40200 243 5/1
greige 3299T-A40200 244 5/1
matna ¢erna 3299T-A40200 237 5/1
PROG
Zoni®
2CKA008200A0042  Kryt pro reproduktor
Pro zapustény reproduktor. bila 5016T-A00075 500 5/1
S kulatou mrizkou. matna bila 5016T-A00075 240 5/1
Seda 5016T-A00075 241 5/1
pudrova 5016T-A00075 242 5/1
olivova 5016T-A00075 243 5/1
greige 5016T-A00075 244 5/1
matna ¢erna 5016T-A00075 237 5/1
Zoni®
3917U-A00050 Kryt pFistroje osvétleni s LED
3917U-A00051 nebo adaptéru Profil 45 bild 5016T-A00070 500 5/1
3917U-A00052 Pro pristroje osvétlenis LED. matna bila 5016T-A00070 240 5/1
3917U-A00053 Pro adaptér pro pristroje Profil 45. Seda 5016T-A00070 241 5/1
3299U-A52500 pudrova 5016T-A00070 242 5/1
5525U-A00100 olivova 5016T-A00070243  5/1
greige 5016T-A00070 244  5/1
matna cernd 5016T-A00070237 5/1
Zoni®
Vyvodka kabelova —
Pro prechod z pevné instalace na pohyblivy bild 3938T-A00034 500 5/1
privod. matna bila 3938T-A00034 240 5/1
S odleh¢ovaci sponou. Sedad 3938T-A00034 241 5/1
Propojovaci svorkovnice neni souc¢asti dodavky.  pudrova 3938T-A00034 242  5/1
Primér kabelu pohyblivého privodu: max. 13 mm  olivova 3938T-A00034 243  5/1
greige 3938T-A00034 244 5/1
matna cerna 3938T-A00034 237 5/1
Zonie !
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Zoni®
Ostatni pristroje « Zasuvky

Razeni Nazev Barva Objednaci ¢islo Jednot. bal. ks
Pro design Technické udaje Kompletnost
Kryt zaslepovaci
S plastovym upevrnovacim tfmenem. bild 3902T-A00001 500 10/1
matna bila 3902T-A00001 240 10/1
Sedd 3902T-A00001 241 10/1
pudrova 3902T-A00001 242  10/1
olivova 3902T-A00001 243  10/1
greige 3902T-A00001 244  10/1
matna cerna 3902T-A00001 237 10/1
Zoni®
Zasuvka centralniho vysavani >
Zasuvka je uréena pro systémy centrdiniho bild 5530T-A67107 500 8/1
vysavani s trubicemi o prdméru 51 mm matna bila 5530T-A67107 240  8/1
(s kénickou koncovkou o délce 32 az 36 mm Sedd 5530T-A67107 241 8/1
a pramérech 37,5/37,0 az 38,5/38 mm). pudrova 5530T-A67107 242 8/1
Pro vysavaci jednotky s podtlakem 10 - 45 kPa. olivova 5530T-A67107 243  8/1
Z&kladna je souc¢asti dodavky. greige 5530T-A67107 244  8/1
matna ¢ernd 5530T-A67107 237 8/1
Zoni®
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikem, s clonkami bila 6619T-A06657 500 10/1
matna bila 6619T-A06657 240 10/1
Seda 6619T-A06657 241  10/1
pudrova 6619T-A06657 242 10/1
olivova 6619T-A06657 243 10/1
greige 6619T-A06657 244  10/1
Bezsroubové pripojeni vodica. matna éernd 6619T-A06657 237  10/1
IP 40
Zoni® 16 A, 250V AC
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi koliky, s clonkami, bila 5513T-C02357 500 10/1
s natoéenou dutinou '® matna bila 5513T-C02357 240 10/1
Sedd / bila 5513T7-C02357 141 10/1
pudrova / bila 5513T-C02357 142 10/1
olivova / bila 5513T-C02357 143  10/1
greige / bild 5513T-C02357 144 10/1
Bezsroubové pripojent vodica. matna ¢erna / bila 5513T7-C02357 137 10/1
IP 40 matnd éerna 5513T-C02357 237 10/1
Zoni® 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikem, s clonkami, bila 5569T-A32357 500 1
s USB nabijenim > matna bila 5569T-A32357 240 1
T Pro soucasné pouzivani zasuvky a nabfjenf Seda 5569T-A32357 241 1
nebo napdjeni dvou mobilnich koncovych pudrova 5569T-A32357 242 1
zarizeni pomoci USB kabelu typu A nebo C. olivova 5569T-A32357 243 1
Vystup USB-A: podpora nabfjeciho protokolu greige 5569T-A32357 244 1
Apple MFIs2,4AaBC1l.2s1,5A. matna cerna 5569T-A32357 237 1
Vystup USB-C: podpora nabijeciho protokolu
USB PD (Power Delivery) s 3 A, Apple MFis 2,4 A
aBC12DCPs15A
Elektronickd ochrana pred zkratem a pretizenim.
Jmen. proud jednoho vystupu (druhy vystup nepouzit): 3 A
Klidova spotreba: 75 mw
Nelze pouzivat k datovému prenosu.
Pracovni teplota: 0 °C az +35 °C
Stupen kryti: IP 20, SELV
Vestavna hloubka: 39,5 mm
Bezsroubové pripojeni vodica.
Typova fada: 20 MUCB2USBAC
Zoni® 16 A, 230V AC, 50/60 Hz
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikem, s clonkami, bila 6699T-A06657 500 1
s ochranou pred prepétim matna bila 6699T-A06657 240 1
Opticka signalizace poruchy. Sedd 6699T-A06657 241 1
pudrova 6699T-A06657 242 1
olivova 6699T-A06657 243 1
Technické parametry — viz strana 609. greige 6699T-A06657 244 1
Bezsroubové pripojeni vodicu. matna ¢ernd 6699T-A06657 237 1
IP 40
Zoni® 16 A, 230V AC
Poznamky:

19 Pristroj je urlen pro montaz do elektroinstalacnich krabic o vnitfnim prdméru 68 mm. Pfi montaZi do dutych pficek pouZzijte krabice KUL 68-45/LD,
KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodava KOPOS KOLIN a.s.).
%9 Tento produkt bude dostupny pravdépodobné ve 2. pololeti 2024.
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Zoni®
Zasuvky

Razeni

Nazev

Barva

Objednaci Cislo Jednot. bal. ks

Pro design

2x(2P+PE)

Zoni®

Technické udaje

Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi koliky, s clonkami,

s natoéenou dutinou,

s ochranou pred prepétim '®
Opticka signalizace poruchy.

Technické parametry - viz strana 609.
Bezsroubové pripojeni vodica.

IP 40

bila

matna bila

Seda / bila
pudrova / bila
olivova / bila
greige / bila
matna ¢ernd / bild
matna ¢ernd

16 A, 230 VAC

Kompletnost

5593T-C02357 500
5593T-C02357 240
5593T-C02357 141
5593T-C02357 142
5593T-C02357 143
5593T-C02357 144
5593T-C02357 137
5593T-C02357 237

e e e e

2P+PE

Zoni®

Zasuvka bezpecnostni FI-DOS s vestavénym
proudovym chrani¢em, s clonkami > bila
Rezidudlni pracovni proud |, : 30 mA

Typ A, citlivost na stridavy i pulsni proud

Jmenovity proud | : 16 A

Jmenovitd frekvence: 45 - 60 Hz

Vybavovaci ¢as pfi 5x I, : max. 30 ms

Jmenovity zkratovy proud: 3 000 A

Odolnost proti impulsnim prouddm: 3 000 A, 8/20 us
Stuper ochrany krytim: IP 20

Pripojovaci prarez: 1,5 az 2,5 mm?

Vestavnd hloubka: 32 mm

Instalace je moznd v soustavach TN-S, TN-C, TT.

Ke svorkdam L', N' Ize pfipojit dals$i zasuvky, které
budou rovnéz pod kontrolou proudového chranice.

Bezsroubové pripojent vodicu.
Typova fada: S3F1630
16 A, 230V AC

5526T-A02369 500 1 I

Dal$i produkty designové fady Zoni® najdete v kapitolach:

— ABB flexTronics®, ABB-free@home® flex
— ABB-free@home®

- Spinace a zasuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
— Zasuvky jinych systém

Schémata zapojeni, rozmérové vykresy a dalsi informace najdete v kapitole Technické Udaje.

Poznamky:

19 Pristroj je urlen pro montaz do elektroinstalacnich krabic o vnitfnim prdméru 68 mm. PFi montaZi do dutych pficek pouzijte krabice KUL 68-45/LD,
KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodava KOPOS KOLIN a.s.).
59 Tento produkt bude dostupny pravdépodobné ve 2. pololeti 2024.

21



Zoni®

7/ v
Ramecky
Pro pristroje Nazev Barva Objednaci ¢islo Jednot. bal. ks
Pro design Technické udaje Kompletnost
Ramecek pro elektroinstalaéni pFistroje
— jednonasobny bila 3901T-A00010 500 20/1
1 matna bila 3901T-A00010240 20/1
Seda / bila 3901T-A00010 141  20/1
pudrova / bila 3901T-A00010 142 20/1
olivova / bila 3901T-A00010 143  20/1
greige / bild 3901T-A00010 144 20/1
\ | matné cerné / bild 3901T-A00010137  20/1
matna éerna 3901T-A00010237 20/1
Zoni®
Ramecek pro elektroinstalacni pfistroje
dvojnasobny bild 3901T-A00020 500 30/1
Pro vodorovnou i svislou montaz. matna bila 3901T-A00020 240 30/1
Seda / bila 3901T-A00020 141  30/1
pudrova / bila 3901T-A00020 142  30/1
olivova / bild 3901T-A00020 143  30/1
J ) greige / bild 3901T-A00020 144  30/1
matna cernd / bild 3901T-A00020 137 30/1
matna cerna 3901T-A00020 237  30/1
Zoni®
Ramecek pro elektroinstalaéni pFistroje
trojnasobny bila 3901T-A00030 500 15/1
Pro vodorovnou i svislou montaz. matna bila 3901T-A00030240 15/1
= ey e Seda / bila 3901T-A00030 141 15/1
pudrova / bila 3901T-A00030 142 15/1
olivova / bila 3901T-A00030 143 15/1
: greige / bila 3901T-A00030 144 15/1
matna ¢erna / bild 3901T-A00030 137 15/1
matna céerna 3901T-A00030237 15/1
Zoni®
Ramecek pro elektroinstalacni pristroje
Etyfnasobny bild 3901T-A00040 500 15/1
Pro vodorovnou i svislou montaz. matna bila 3901T-A00040 240 15/1
T ———— eda / bild 3901T-A00040 141  15/1
pudrova / bila 3901T-A00040 142 15/1
olivova / bila 39017-A00040 143  15/1
greige / bila 3901T-A00040 144  15/1
matna ¢ernd / bila 3901T-A00040 137 15/1
matna cerna 3901T-A00040 237 15/1
Zoni®
Ramecek pro elektroinstalacni pfistroje
pétinasobny bild 3901T-A00050 500 15/1
Pro vodorovnou i svislou montaz. matna bila 3901T-A00050 240 15/1
Sedd / bila 3901T-A00050 141  15/1
FarFaarAarAr pudrova / bila 3901T-A00050 142 15/1
olivova / bila 3901T-A00050 143  15/1
greige / bild 3901T-A00050 144 15/1
matna ¢erna / bild 3901T-A00050 137 15/1
matna ¢erna 3901T-A00050 237 15/1
Zoni®
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1. Vymysli 2. Naplanuj 3. Objednej

Snadno a rychle
s e-shopem ABB

Nejjednodussi zplsob nakupu

s okamzitym provérenim skladové
dostupnosti. Vse komplet az po
objednavku u obchodnika.

Registrujte se a s uzite¢nymi funkcemi
si usnadnéte kazdy dalsi nakup.

Seznam elektromontéri

Konfigurator

domovni
elektroinstalace

Usnadni praci,

Setri ¢as

VyuZzijete prednastavené instalace
nebo si udélejte vlastni projekt.
Konfigurator ohlida, aby vam
nechybél Zzadny komponent.
Projekt — soupiska materidlu

- prfimé objednani u velkoobchodu.

Vypinace
a zasuvky

pul
L

=1
o |

Modularni
systémy

Rozvodnice

M

] o

kupabb.cz

Najdi si svého
elektrikare

Hledate, kdo vam vyrobky ABB
odborné namontuje? Vyberte si ze

seznamu elektromontérq, ktefi jsou

certifikovanymi ¢leny Klubu

elektromontér( ABB.

L

/—.

Historie
objednavek

. U

o o

Rozpracované
kosiky

— B

Seznam
oblibenych




ABB s.r.o.
Elektrotechnika

Resslova 3

466 02 Jablonec nad Nisou

Kontaktni centrum
Tel.: 800 312 222

Technicka podpora
Tel.: 800 800 104

E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

abb.cz/nizke-napeti
nizke-napeti.cz.abb.com
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Stahuj. Zhlédni. Sdilej.
Elektronicka
verze tiskoviny

Koupi produktd Zoni®
podporujete Svétlusku,
kterd pomdha nevidomym.
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