Smart Switch
bezdratové, bezbateriové
chytré vypinace
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Co ziskate se Smart Switch

Vypinac bude vzdy tam, kde ho chcete
Klasické i bezdratové ovladani osvétleni
a zaluzii

Bluetooth ovladani pfes mobil
Moznost ridit vSe i centralizované,
spojovat funkce do skupin, i pouzivat
casové a astro rezimy

Pfipravu na chytrou domacnost
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Dejte si vypinac, kam chcete!

A to doslova a do pismene. Ne Ze by se
tak nedélo. MUze se jednoduse stat,
Ze mate hotovou stavbu podle projektu
a po jejim dokonceni a nastéhovani
zjistite, ze je vypinac zastavény nabyt-
kem anebo Ze by se zkratka hodil na
jiném misté. Dodatecné tahani kabeld
neprichdzi v Uvahu, a to jak z hlediska
pracnosti, tak i neporadku. Elektrikari
jiz potfebuji pracovat na jiné zakazce
a rodina uz chce bydlet.
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Mistnosti
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Rikejte mu Smart Switch a ovladejte s nim
osvétleni a zaluzie odkudkoli, i bez dratl
a baterii.

Vzdy potrebujete aktor + vypinac

Aktor (akéni ¢len) je prvek, takovy zprostredkovatel, diky
kterému si se svétlem nebo Zaluziemi bude povidat bud'
obycejny vypinad, nebo chytry bezdratovy a bezbateriovy
Smart Switch, pfipadné i oba. Pokud mate aktor u svétla
anebo pod vypinacem, mizete si skute¢né Smart Switch
dat tam, kam chcete. Smart Switch muzete vyuzit jak pro
osvétleni (vypnout, zapnout, stmivat), tak i pro zaluzie.




SMART SWITCH - BEZDRATOVE, BEZBATERIOVE CHYTRE VYPINACE

Jak to funguje?

Pro jednoduchou orientaci se podivejme na dvé
typické aplikace a fungovani Smart Switche
a aktor( ve zjednoduSené podobé.

1. Chci vypinac na jiném misté nebo moznost
ovladat dalkové svétla i mobilem
Nékde na zdi mate klasicky vypinac (tlaitko fazeni
1/0). A muze to byt docela klidné i vypinag, ktery
neni od ABB. Ke strojku toho vypinace do
elektroinstalac¢ni krabice zapojite aktor neboli
akéni ¢len. Krabice by méla byt hlubsi nez 45 mm.
Nebo mUlzZete aktor umistit a zapojit ke svétlu
anebo do podhledu. Potom si nékam na libovolné

Funkce

L Scenes

Smart Switch Pristroj spinace

2. Potfebuji vypinac¢ v misté, kam kabely nevedou
DOvodua mUze byt spousta, napriklad drahé
obklady stén, sklenéna pricka anebo jen potieba
dodatecné instalace s moznosti ovladani mobilem.
Cesta k ovladaniiz vySe uvedenych mist je

pro vds jednoducha. Ke zdroji osvétleni anebo

Montazni
ramecek

Smart Switch
modul

Smart Switch komplet

misto nalepite bezdratovy vypina¢ Smart Switch
a propojite aktor s nalepenym vypina¢em pomoci
aplikace na telefonu.

A je to. Mate ddlkové ovlddany vypinac, stmivac
nebo zaluziovy ovlddac po ruce tam, kde ho mit
chcete. A navic moznost ovlddani téhoz i z aplikace
v telefonu. A nejen to.

Aktor (Akéni ¢len) Elektroinstalaéni krabice

do podhledu umistite aktor a vypinac nalepite,
kam chcete. Aktor a Smart Switch sparujete

v mobilni aplikaci (viz str. 10) a je hotovo. Vzdalené
ovladani mobilem je pékny bonus.

Niciy

Elektroinstala¢ni
krabice

Montazni

deska Aktor (Akeni ¢len)

Aktory (akéni éleny) ABB-free@home® WL

Smart Switch ABB-free@home® WL

2CKA006710A0034
2CKA006710A0038
2CKA006710A0041

01 Aktor spinaci, 1ndsobny
02 Aktor stmivaci, 1ndsobny

03 Aktor Zaluziovy, 1nasobny

04 Smart Switch pro designové fady 2CKA006710A0048
Tango®, future® linear, solo®,

Busch-axcent®

05 Smart Switch pro designové fady 2CKA006710A0052
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Zoni®, Levit®(M)
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https://nizke-napeti.cz.abb.com/bezsbernicove-akcni-cleny-spinaci-21336/aktor-spinaci-1nasobny-230-v-ac-s-bluetooth-a-free-home-wl-vestavny-2cka006710a0034
https://nizke-napeti.cz.abb.com/bezsbernicove-akcni-cleny-stmivaci-21337/aktor-stmivaci-1nasobny-230-v-ac-s-bluetooth-a-free-home-wl-vestavny-2cka006710a0038
https://nizke-napeti.cz.abb.com/bezsbernicove-akcni-cleny-zaluziove-21338/aktor-zaluziovy-1nasobny-230-v-ac-s-bluetooth-a-free-home-wl-vestavny-2cka006710a0041
https://nizke-napeti.cz.abb.com/smart-switch-abb-free-home-sada-pro-kompletaci-63x63-mm-v-designech-tango-future-linear-solo-busch-axcent-21342/smart-switch-abb-free-home-sada-pro-kompletaci-63x63-mm-v-designech-tango-future-linear-solo-busch-axcent-2cka006710a0048
https://nizke-napeti.cz.abb.com/smart-switch-abb-free-home-sada-pro-kompletaci-55x55-mm-v-designech-zoni-levit-m-21343/smart-switch-abb-free-home-sada-pro-kompletaci-55x55-mm-v-designech-zoni-levit-m-2cka006710a0052
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Tipy, kde se Smart Switchem muzete zacit
... a ktery aktor pouzit

Koupelna se stmivanim

Pozvednéte reseni osvétleni v koupelné na stmivatelné
a vytvorte svételnou atmosféru, ktera zvysi Uroven
relaxace. A bez extra stmivace!

Jak? Nainstalujte stmivaci aktor do podhledu

a na dlazdici anebo sténu nalepte Smart Switch.

Spinac osvétleni na no¢nim stolku

NejpohodInéjsi zplsob, jak mit vypinac¢ skutecné

po ruce a spinat vleze. Smart Switch muizete volné
poloZit na no¢ni stolek nebo ho nalepit napriklad

i na pelest postele. Bude vam uzite¢ny presné tam,
kde ho nejvice ocenite. A mlzete jim ovladat i vice
zdroju osvétleni v celé loznici.

Co k tomu jesté potiebujete? Spinaci anebo stmivaci
aktor, ktery pripojite pod stavajici spinac 1/0.

==
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Ovladejte Zaluzie i svétla jednim vypinaéem

Se Smart Switchem zvladnete ovladani Zaluzii

i osvétleni z jednoho mista, jednotlivé i po skupinach.
A nepotrebujete zddnou novou kabeldz!

Jak na to? Pod stavajici tlac¢itko osvétleni zapojte
spinaci aktor. Aktor Zaluzie zapojte k prislusnému
motoru. Umistéte Smart Switch na misto a ovladejte
svétlo i zaluzii.
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Smart Switch + aktor
Jednoduse: od vypinace k chytrému domu

NiCinL SR

Ovladani

zarizeni

Ovladate 1 aktor pomoci mobilniho

telefonu.

Vite Zze jeden Smart Switch
zvladne i 4 funkce?

1. Svétla

2. Zaluzie

3.Scény

4. Skupinové ovladani

‘NI—'-

NaciyL S

Ovladani
mistnosti

Prostrednictvim bezsbérnicového
protokolu ABB-free@home®
systémoveé propojite az 32 zarizeni.
Porad jesté nepotrebujete zadny
systémovy modul. V ovladani
mistnosti mate k dispozici ¢asové
tydenni programy pro automatizaci
chodu domacnosti.

4
i
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Ovladani
domacnosti

Kdyz si chcete zacit uzivat
moznosti systému naplno véetné
externiho pristupu, tedy moznosti
ovladani na dalku odkudkoliv.

K tomu uz budete potrebovat
systémovy modul nebo domovni
videotelefon OneTouch 7".
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Ted' jste jen kricek od chytré domacnosti
Bez programovani a extra znalosti

UZ jste vdomé realizovali s aktory spinanii stmivani osvétleni

a ovladate zaluzie v kazdé mistnosti. Sélo i ve spojeni s osvétlenim.
Zalibilo se vam i ovlddani mobilem a zjistili jste, jak je se Smart Switchi
jednoduché rfeseni mnoha ¢innosti.

Posurime se spole¢né dal
Co potfebujete a oCekavate?

s s

ovladani zaluzii po mistnostech a mobilem

Chcete v domé ovladat zaluzie a koupite si tyto chytré
Zaluziové Smart Switche s aktory do krabicky. Nemate zadny
systémovy modul ani centralni ovladaci panel OneTouch.
Zapojite zaluzie na Smart Switch a muizete je ovladat
vypina¢em umisténym kdekoliv nebo z apky v telefonu.

A

Ovladejte svétla i mobilem P < gy sk .
) Ovladani zaluzii centralné jednim Smart Switchem

Zalibilo se vdm to, ale zapomnéli jste na centralni ovladac
Zaluzii a chybi vam i kabel. Dokoupite 1x Smart Switch
a naparujete ho jako skupinovy ovladac.

Vzdalené ovladani i kdyz nejsem doma

Zjistite, Ze to funguje skvéle a chtéli byste mit moznost
ovladat Zaluzie i z prace. Dokoupite si systémovy modul nebo
OneTouch 7" panel* a je to. Chytrd elektroinstalace je na svété.

Vytvarejte scény (navolena ¢innost svétel a Zaluzii) Ovladejte cely diim z jednoho mista



Modul systémovy 2.0
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Tlacitko ,vypnout vse“

Odchodovym tlac¢itkem Smart Switch ztlumite
termostaty, vypnete svétla a zvolené zasuvky,
stahnete Zaluzie a to jednim stiskem tlacitka pfri
odchodu z domu (vyvolani pfednastavené scény
anebo ,Co se stane, kdyz ...“) a pred pfichodem
z prace zase jednim klikem na mobilu nastavite
termostaty do komfortniho rezimu, vytahnete
Zaluzie a zapnete zasuvky. Smart Switch potfebuje
ke své ¢innosti komunikaéniho prostfednika.
Rika se mu ,proxy“ zafizeni. Tim mQZe byt aktor
ABB-free@home® WL (nebo pfipadné vypinac
ABB-flexTronics® WL). Maximalni komunikacni

F 93 7 @3

vzddlenost mezi dvémi zarizenimi v budové je
cca 10 m. Zvlddnou se domluvit i z mistnosti
do mistnosti. Ma to samoziejmé své limity —
na 1 proxy zarizeni mizete navazat maximalné
3 Smart Switche.

Smart Switch komunikuje skrze proxy zafizeni,

a to vam umozni pripojit se k instalaci pres
Bluetooth nebo vypinace ABB-flexTronics® WL.
Pokud dosud nemate zadny ABB-free@home®
systémovy modul**, k aktoru se pfipojite pres
apku pomoci Bluetooth a sparujete ho se Smart
Switchem. Tyto bezdratové ovladace (svétel,
zaluzii, ...) mzete kdykoliv pozdéji zaélenit do
systémové chytré domdacnosti ABB-free@home®
wireless dokoupenim a instalaci panelu OneTouch*.
Tim pak ziskdvate moznost ovladat stejné funkce
na dalku z mobilniho telefonu odkudkoliv.

S jakymi pristroji
komunikuje OneTouch 7"?

r 93
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ABB-flexTronics® WL, ktery Ize pouzit v systému ABB-free@home® WL

ﬁ*ﬁ O3 £
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Vestavné aktory (akéni ¢leny) ABB-free@home® WL

*Dotykovy panel OneTouch 7"

Multifunkéni centrdlni dotykovy panel se
7palcovym displejem, ktery v sobé kombinuje
ovlddani chytrého domu a dvefni komunikaci

v jednom zarfizeni. Umoznuje uvedeni do provozu,
mistni i dalkové ovladani, propojeni a monitorovani
systému ABB-free@home® (ABB-flexTronics® WL
a ABB-free@home® WL) a také feSeni domovniho
videotelefonu s pIné integrovanymi funkcemi
ABB-Welcome Midi (2dratova technologie) pro
dverni komunikaci.

NACLALL

@ 3

ABB-free@home® WL
bezdratovy a bezbateriovy
chytry vypinac¢ - Smart Switch

**Modul systémovy 2.0, nasténny

Slouzi k uvedeni do provozu, dalkové ovladani

a propojeni prvkl systémové elektroinstalace
ABB-free@home® a umoznuje propojit az 150
prvkd, a to jak bezsbérnicovych, tak i sbérnicovych.

Nazev Objednaci ¢islo

Dotykovy panel OneTouch 7", bily 2TMA320051W0001
Dotykovy panel OneTouch 7", ¢erny 2TMA320051B0001
Modul systémovy 2.0, nasténny 2CKA006200A0155



https://nizke-napeti.cz.abb.com/dotykovy-panel-onetouch-7-21014/dotykovy-panel-onetouch-7-bily-2tma320051w0001
https://nizke-napeti.cz.abb.com/dotykovy-panel-onetouch-7-21014/dotykovy-panel-onetouch-7-cerny-2tma320051b0001
https://nizke-napeti.cz.abb.com/modul-systemovy-nastenny-17676/modul-systemovy-2-0-nastenny-wl-2cka006200a0155

ABB-flexTronics®
Prehled sortimentu

SMART SWITCH - BEZDRATOVE, BEZBATERIOVE CHYTRE VYPINACE

Prvek ovladact
ABB flexTronics®, 1ndsobny
64711-500

N

Snimac pritomnosti
ABB-flexTronics®, Universal
64753-24-500

Snimac pohybu
Busch-Watchdog® 180, Basic*
64761-8xx-500

» ABB-flexTronics® ovladaci prvky -«

Prvek ovladact
ABB flexTronics®, 2ndsobny
64721-500

Snimac pritomnosti
ABB-flexTronics®, Sky
64754-24-500

Snimac pohybu

Busch-Watchdog® 180, Comfort*

64762-8xx-500

.
.1. =

Snimac pritomnosti
ABB-flexTronics®, Corridor
64755-24-500

Snimac pohybu
Busch-Watchdog® 180, Multi*
64764-8xx-500

-

ABB-flexTronics®,

Pristroj spinaci

1nasobny (relé)

Pristroj spinaci
ABB-flexTronics®,
2nasobny (relé)

64811 U-500 64821 U-500

ABB-flexTronics® pristroje e

Pristroj spinaci
ABB-flexTronics®,
1nasobny (e-kontakt)
64814 U-500

ABB-flexTronics®,

Pristroj Zaluziovy
ABB-flexTronics®,
1nasobny
64831 U-500

Pristroj podruzny
ABB-flexTronics®
64891 U-500

* Design Zoni, Tango, Levit od 6/2026



https://nizke-napeti.cz.abb.com/snimac-pritomnosti-flex-universal-21652/snimac-pritomnosti-abb-flextronics-universal-2cka006800a3027
https://nizke-napeti.cz.abb.com/snimac-pritomnosti-flex-sky-21654/snimac-pritomnosti-abb-flextronics-sky-2cka006800a3031
https://nizke-napeti.cz.abb.com/snimac-pritomnosti-flex-corridor-21653/snimac-pritomnosti-abb-flextronics-corridor-2cka006800a3035
https://nizke-napeti.cz.abb.com/snimac-automatickeho-spinace-basic-sensor-se-selektivni-cockou-19668/snimac-spinace-automatickeho-busch-wachter-180-flex-basic-sensor-se-selektivni-cockou-2cka006800a2921
https://nizke-napeti.cz.abb.com/snimac-automatickeho-spinace-komfort-sensor-se-selektivni-cockou-19660/snimac-spinace-automatickeho-busch-wachter-180-flex-komfort-sensor-se-selektivni-cockou-2cka006800a2958
https://nizke-napeti.cz.abb.com/snimac-automatickeho-spinace-komfort-sensor-s-vicenasobnou-cockou-19664/snimac-spinace-automatickeho-busch-wachter-180-flex-komfort-sensor-s-vicenasobnou-cockou-2cka006800a2995
https://nizke-napeti.cz.abb.com/prvek-ovladaci-abb-flextronics-2nasobny-20612/prvek-ovladaci-abb-flextronics-2nasobny-pro-pristroje-flex-2cka006400a0101
https://nizke-napeti.cz.abb.com/prvek-ovladaci-abb-flextronics-1nasobny-20080/prvek-ovladaci-abb-flextronics-1nasobny-pro-pristroje-flex-2cka006400a0099
https://nizke-napeti.cz.abb.com/pristroj-zaluzioveho-spinace-flex-pro-kratkocestne-ovladani-20728/pristroj-zaluzioveho-spinace-flex-pro-kratkocestne-ovladani-2cka006400a0096
https://nizke-napeti.cz.abb.com/stmivac-kratkocestny-flex-2-100-w-pro-regulovatelne-led-zarovky-19950/pristroj-stmivace-flex-pro-regulovatelne-led-zarovky-pro-kratkocestne-ovladani-2cka006500a0013
https://nizke-napeti.cz.abb.com/pristroj-podruzneho-ovladani-flex-19931/pristroj-ovladani-podruzneho-flex-2cka006800a3051
https://nizke-napeti.cz.abb.com/pristroj-spinaci-flex-2x-rele-19927/pristroj-spinaci-flex-se-dvema-rele-2cka006800a3045
https://nizke-napeti.cz.abb.com/pristroj-spinaci-flex-1x-rele-19926/pristroj-spinaci-flex-s-jednim-rele-2cka006800a3042
https://nizke-napeti.cz.abb.com/pristroj-spinaci-flex-e-kontakt-19929/pristroj-spinaci-flex-e-kontakt-2cka006800a3048
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ABB-flexTronics® wireless
Prehled sortimentu

ABB-flexTronics®
wireless
ovladaci prvky

.@*

Prvek ovladaci
ABB-flexTronics® WL, 1ndsobny
62711-WL-500

.@*

Prvek ovladact
ABB-flexTronics® WL, 2nasobny
62721-WL-500

O3
i’ ; &

Snimac pohybu
Busch-Watchdog® 180 WL, Multi*

62764-xxx-WL-500

Snimac pohybu
Busch-Watchdog® 180 WL, Comfort*
62762-xxx-WL-500

J

Pristroj spinaci
ABB-flexTronics®,
1nasobny (relé)
64811 U-500

Pristroj spinaci
ABB-flexTronics®,
2nasobny (relé)
64821 U-500

-

Kompatibilni bezdratova zarizeni

v 1.0/ @

3

O3

Smart Switch ABB-free@home® WL
(Tango®, future® linear)
62721 U-WL-500

Smart Switch ABB-free@home® WL
(Zoni®, Levit®)
62721/01 U-WL-500

Venkovni snima¢ pohybu
Busch-Watchdog PRO 280° WL
6251/28-13x-WL-500

=9

NeCIHL .

Aktor spinaci ABB-free@home® WL,
1nasobny, zapustény
62811 U-WL-500

Aktor zaluziovy ABB-free@home® WL,
1nasobny, zapustény
62831 U-WL-500

Stanice meteorologicka
ABB-free@home® WL
WS-1-WL.1

Aktor stmivaci ABB-free@home® WL,
1nasobny, zapustény
62851 U-WL-500

Termostat prostorovy
ABB-free@home® WL, e-kontakt
62843 U-WL-500

Termostat prostorovy
ABB-free@home® WL, relé
62841 U-WL-500

ABB-flexTronics® pristroje e

Pristroj spinaci
ABB-flexTronics®,
1nasobny (e-kontakt)
64814 U-500

Pristroj stmivact
ABB-flexTronics®,
1nasobny
64851 U-500

Pristroj zaluziovy
ABB-flexTronics®,
1nasobny
64831 U-500

Pristroj podruzny
ABB-flexTronics®
64891 U-500

* Design Zoni, Tango, Levit od 6/2026


https://nizke-napeti.cz.abb.com/pristroj-zaluzioveho-spinace-flex-pro-kratkocestne-ovladani-20728/pristroj-zaluzioveho-spinace-flex-pro-kratkocestne-ovladani-2cka006400a0096
https://nizke-napeti.cz.abb.com/stmivac-kratkocestny-flex-2-100-w-pro-regulovatelne-led-zarovky-19950/pristroj-stmivace-flex-pro-regulovatelne-led-zarovky-pro-kratkocestne-ovladani-2cka006500a0013
https://nizke-napeti.cz.abb.com/pristroj-podruzneho-ovladani-flex-19931/pristroj-ovladani-podruzneho-flex-2cka006800a3051
https://nizke-napeti.cz.abb.com/pristroj-spinaci-flex-2x-rele-19927/pristroj-spinaci-flex-se-dvema-rele-2cka006800a3045
https://nizke-napeti.cz.abb.com/pristroj-spinaci-flex-1x-rele-19926/pristroj-spinaci-flex-s-jednim-rele-2cka006800a3042
https://nizke-napeti.cz.abb.com/pristroj-spinaci-flex-e-kontakt-19929/pristroj-spinaci-flex-e-kontakt-2cka006800a3048
https://nizke-napeti.cz.abb.com/snimac-pohybu-s-bluetooth-bezsbernicovy-20731/snimac-spinace-automatickeho-180-flex-s-bluetooth-komfort-sensor-se-selektivni-cockou-bezsbernicovy-2cka006200a0172
https://nizke-napeti.cz.abb.com/snimac-spinace-automatickeho-180-flex-s-bluetooth-komfort-sensor-s-vicenasobnou-cockou-bezsbernicovy-20739/snimac-spinace-automatickeho-180-flex-s-bluetooth-komfort-sensor-s-vicenasobnou-cockou-bezsbernicovy-2cka006200a0234
https://nizke-napeti.cz.abb.com/prvek-ovladaci-abb-free-home-flex-1nasobny-s-bluetooth-19864/prvek-ovladaci-abb-free-home-flex-1nasobny-s-bluetooth-pro-pristroje-flex-2cka006200a0281
https://nizke-napeti.cz.abb.com/prvek-ovladaci-abb-free-home-flex-2nasobny-s-bluetooth-20613/prvek-ovladaci-abb-free-home-flex-2nasobny-s-bluetooth-pro-pristroje-flex-2cka006200a0283
https://nizke-napeti.cz.abb.com/meteorologicka-stanice-17682/meteorologicka-stanice-bezsbernicova-2cka006200a0297
https://nizke-napeti.cz.abb.com/snimac-pohybu-ip55-busch-watchdog-pro-280-f-h-wl-s-bluetooth-21325/snimac-pohybu-busch-watchdog-pro-280-wl-s-bluetooth-2cka006200a0862
https://nizke-napeti.cz.abb.com/termostat-prostorovy-abb-free-home-wl-17710/termostat-prostorovy-abb-free-home-wl-rele-16-a-2cka006800a3115
https://nizke-napeti.cz.abb.com/smart-switch-abb-free-home-sada-pro-kompletaci-63x63-mm-v-designech-tango-future-linear-solo-busch-axcent-21342/smart-switch-abb-free-home-sada-pro-kompletaci-63x63-mm-v-designech-tango-future-linear-solo-busch-axcent-2cka006710a0048
https://nizke-napeti.cz.abb.com/bezsbernicove-akcni-cleny-spinaci-21336/aktor-spinaci-1nasobny-230-v-ac-s-bluetooth-a-free-home-wl-vestavny-2cka006710a0034
https://nizke-napeti.cz.abb.com/bezsbernicove-akcni-cleny-stmivaci-21337/aktor-stmivaci-1nasobny-230-v-ac-s-bluetooth-a-free-home-wl-vestavny-2cka006710a0038
https://nizke-napeti.cz.abb.com/smart-switch-abb-free-home-sada-pro-kompletaci-55x55-mm-v-designech-zoni-levit-m-21343/smart-switch-abb-free-home-sada-pro-kompletaci-55x55-mm-v-designech-zoni-levit-m-2cka006710a0052
https://nizke-napeti.cz.abb.com/bezsbernicove-akcni-cleny-zaluziove-21338/aktor-zaluziovy-1nasobny-230-v-ac-s-bluetooth-a-free-home-wl-vestavny-2cka006710a0041
https://nizke-napeti.cz.abb.com/termostat-prostorovy-abb-free-home-wl-17710/termostat-prostorovy-abb-free-home-wl-e-kontakt-2cka006800a3119
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\

Jedna appka na vse!
Stahnéte si
ABB-free@home® NEXT

FOOOHOOOCK-OCK XXX

# %
N+Cl41L

S aplikaci ABB-free@home® Next muzete:

« parametrizovat,

- ovladat a propojovat zarizeni podle potfeby
a prifazovat jim funkce,

- Fidit automatizaci a spravovat ¢asovace.

Aplikace je v ¢estiné. Pfipojeni funguje pfimo pres
Bluetooth nebo pres Wi-Fi se System Access Point
- prostrednictvim chytrého telefonu nebo
tabletu. Aplikaci ABB-free@home® Next mate

k dispozici zdarma ve verzi pro iOS i pro Android.

Novakovi

Co v$e zvladnete ovladat s appkou

ABB-free@home® Next?

« Ovladani osvétleni — Zapinani/vypinani svétel,
stmivani a nastavenijasu

B

Koupelna

« Ovladani zaluzii - Zvedani, spousténi

iad™ A a polohovani okennich Zaluzii nebo rolet
—_— il - Dalkové ovladani - Ovladani zafizeni odkudkoli
Q ﬁ' D ® & EEE pomoci smartphonu/tabletu (pokud bude
1 Oon| 3open Oopen 225°C Vie systém ABB-free@home® pripojen na internet)

. Casovaé - Planovani zapinani/vypinani zafizeni
v urcené Casy

Pfedvolby/scény/pozice pro ¢asy aktivniho
stavu — Ukladani a aktivace vlastnich nastaveni
pro vice zafizeni (svétla a zaluzie) najednou
(napf. ,filmovy rezim“ nebo ,,no¢ni scéna”)
Regulace pokojové teploty — Nastaveni vytapéni/
chlazeni a sledovani teplot v mistnostech

Naskenujte QR kéd a zjistéte
vice o mobilni aplikaci
ABB-free@home® NEXT

a stdhnéte siji do svého

mobilniho telefonu.



https://new.abb.com/low-voltage/cs/nizke-napeti/produkty/automatizace-bytu-a-budov/produktove-rady/abb-free@home/aplikace-next
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Design rozhoduje

Vyberte si vypinac podle vaSich potreb. Riznorodé materialy,
Siroky vybér barev a celkovy design vypinacd uspokoji veSkeré
naroky bytovych designér(, architektl i investord.

06 05 01 Levit® / Levit®M
02 future® linear
03 Busch-axcent®
04 Zoni®
05 solo®
06 Tango®

01

Shodny vzhled se standardnimi vypinaci

a zasuvkami ABB v mnoha designovych fadach
a rliznorodych materialech je zaruceny.
Vyberte si.

Prohlédnéte sinase vSechny

Smart Switch designové rady
nac¢tenim QR kddu.



https://nizke-napeti.cz.abb.com/cs/search/search?keyword=Smart+Switch&button=Odeslat

ABB s.r.o.

Elektrotechnika

Resslova 3

466 02 Jablonec nad Nisou
Kontaktni centrum

Tel.. 800 312 222

Technicka podpora

Tel.. 800 800 104

E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

abb.cz/nizke-napeti
nizke-napeti.cz.abb.com
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Specifikace podléhaji zméné bez prfedchoziho oznameni.

Chrannme
pFirodu.
Spolecné!

Stahuj. Zhlédni. Sdilej.
Elektronicka
verze tiskoviny
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