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Termostaty ABB
Spolehlivá regulace

•	 Efektivní regulace teploty
•	 Jednoduché ovládání
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Efektivní regulace teploty 
pro pohodlí a úsporu energie

TE R M O S TAT Y A B B

Co je termostat?
Termostat je zařízení, které automaticky sleduje 
a reguluje teplotu v místnosti tak, aby byl zajištěn 
ideální tepelný komfort a zároveň se dosáhlo 
snížení spotřeby energií. Termostaty ABB  
jsou navrženy pro efektivní řízení teploty 
v domácnostech, kancelářích i komerčních 
budovách. 

Termostaty určené k řízení teploty v budovách 
nejčastěji pracují na elektromechanickém nebo 
elektronickém principu. Liší se podle způsobu 
ovládání, typu výstupu, způsobu zobrazování, 
měření a regulace teploty, designu a dalších  
vlastností.

Správná instalace termostatu je klíčem  
k efektivní regulaci
Aby termostat fungoval spolehlivě a přesně, je 
zásadní jeho správné umístění. Jen tak může 
přesně měřit teplotu a efektivně řídit vytápění.

Na co si dát pozor při instalaci
Termostat by měl být umístěn tak, aby nebyl 
ovlivněn vnějšími vlivy:
•	 průvan – v blízkosti dveří nebo oken
•	 přímé sluneční světlo – dopadá-li na termostat, 

dochází ke zkreslení měřené teploty 
•	 blízkost zdrojů tepla – krbová kamna, radiátory 

nebo kuchyňské spotřebiče
•	 další elektroinstalační přístroje ve vícenásobném 

rámečku (např. stmívače)
•	 špatně izolované zdivo – může vést k tepelným 

ztrátám nebo přehřívání
•	 hromadění tepla, například kvůli instalaci  

za záclonami a závěsy

150 cm
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—
Zvolte si ideální termostat 
podle svých požadavků

Jednoduché a spolehlivé – kolečkové termostaty 
ABB
Termostaty s otočným ovládáním jsou oblíbené 
pro svou snadnou obsluhu, rychlou instalaci 
a spolehlivý provoz. V sortimentu ABB najdete 
několik variant, které se liší funkcemi i způsobem 
zapojení. 

Univerzální otočný termostat ABB
Tento termostat se skládá ze dvou funkčních  
částí – ovládací a spínací jednotky. Řídicím  
prvkem je ovládací jednotka 3292x-A10101 xx,  
jejíž objednací kód je třeba upřesnit dle zvolené  
designové řady a barevného provedení. Napájecí 
a spínací funkci plní jednotka 3292U-A00003 
(přístroj ve zdi se silovým výstupem).

Termostaty s ovládací jednotkou 3292x-A10101  
se řadí mezi tzv. univerzální, což znamená, že  
mohou pracovat v režimu prostorovém (funkce 
termostatu je závislá na interním teplotním čidle), 
nebo v podlahovém (teplota je měřena pouze  
externím čidlem v podlaze). Přepínání mezi režimy 
se provádí „přehazováním“ propojky umístěné 
pod ovládacím kolečkem.

Prostorový termostat s otočným ovládáním 
Další variantou otočného termostatu je „nově“ 
zavedený prostorový otočný termostat, který 
využívá stejný přístroj napříč téměř všemi  
designovými řadami ABB. Podle zvoleného  
designu a barvy se doplní pouze kryt s kolečkem.  

U těchto termostatů je kladen důraz na jedno
duchost ovládání. Mohou pracovat pouze  
v prostorovém režimu, takže k nim nelze připojit 
podlahové čidlo. Přístroje mají napěťově vázaný 
kontakt.

V nabídce naleznete 3 typy: 
•	 se spínacím reléovým kontaktem 

(2CKA001032A0525)
•	 s přepínacím reléovým kontaktem 

(2CKA001032A0528)
•	 se dvěma relé pro ovládání topení nebo chlazení 

(2CKA001032A0531)

—
01 Univerzální otočný  
termostat.
—
02 Termostat prostorový 
s otočným ovládáním.

—
01 

—
02 
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—
Zvolte si ideální termostat 
podle svých požadavků

Ti, kdo chtějí od termostatu víc než jenom hlídání 
jedné nastavené teploty, musí sáhnout po sofisti-
kovanějším přístroji, kterým je programovatelný 
termostat. Takových termostatů nabízí společnost 
ABB několik typů.

Univerzální programovatelný termostat
Tyto termostaty obsahují stejně jako jejich 
kolečkoví příbuzní dvě části, přičemž každá  
z nich se nakupuje samostatně. Jedná se  
o spínací jednotku 3292U-A00003 (přístroj  
ve zdi se silovým výstupem), která je stejná  
napříč několika designovými řadami, a ovládací 
jednotku 3292x-A10301 xx, kterou je třeba zvolit 
dle vybrané designové řady a barvy.

Termostaty 3992x-A10301 xx patří mezi tzv. 
univerzální termostaty, což znamená, že termostaty 
mohou pracovat nejenom v režimu prostorovém, 
ale také podlahovém nebo kombinovaném 
(teplota v místnosti je regulována na základě 
prostorového čidla a zároveň je využíváno 
podlahové čidlo pro omezení maximální teploty 
podlahy). Přístroje mají bezpotenciálový 
(napěťově nezávislý) kontakt.

Univerzální programovatelný termostat 
s „plovoucí klapkou“
Tento druh termostatů využívá jeden přístroj 
(2CHX880040A0033) napříč téměř všemi 
designovými řadami ABB. Přístroj se řadí mezi 
univerzální termostaty a má tzv. napěťově 
vázaný výstup.

Termostaty s Bluetooth
Jedná se o termostaty, které je možné nastavit 
a ovládat přes aplikaci v mobilním zařízení 
s Bluetooth připojením. Do této skupiny řadíme 
5 typů termostatů z nichž 2 mají kromě Bluetooth 
i konektivitu do systému ABB free@home® WL. 
Přístroje mají napěťové vázaný kontakt.

Následující tři typy umožňují pohodlné nastavení 
a je možné i MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ v rámci dosahu 
připojení Bluetooth. Ovládat je možné vždy pouze 
jeden přístroj.

•	 univerzální (prostorový/podlahový) termostat 
s reléovým kontaktem (2CKA001032A0534)

•	 termostat s bezhlučným polovodičovým 
výstupem (2CKA001032A0536) 

•	 termostat se dvěma relé pro řízení topení 
a chlazení (2CKA001032A0540)

Kromě pohodlného nastavení a místního ovládání 
pomocí aplikace (s možností řízení přístrojů  
po skupinách) je u zbývajících dvou typů možné 
i VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ v rámci systémové 
instalace, a to díky spojení se systémovým 
modulem ABB-free@home® (2CKA006200A0155) 
nebo s panelem OneTouch (2TMA320051W0001 
nebo 2TMA320051B0001):

•	 univerzální termostat s relé na výstupu 
(2CKA006900A3115) 

•	 prostorový termostat s polovodičovým výstupem 
(2CKA006900A3119)

DOTYKOVÝ
SENZOR

DOTYKOVÝ
SENZOR

—
01 Termostat univerzální 
programovatelný.
—
02 Termostat univerzální 
programovatelný 
s „plovoucí klapkou“.
—
03 Termostat  
s Bluetooth s možností 
místního ovládání.
—
04 Termostat  
s Bluetooth s možností 
vzdáleného ovládání.

—
01 

—
02 

—
03 

—
04 

https://nizke-napeti.cz.abb.com/dotykovy-panel-onetouch-7-21014/dotykovy-panel-onetouch-7-bily-2tma320051w0001
https://nizke-napeti.cz.abb.com/dotykovy-panel-onetouch-7-21014/dotykovy-panel-onetouch-7-bily-2tma320051w0001
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Termostaty ABB 
Přístrojové možnosti

Objednací číslo 2CKA001032A0525 2CKA001032A0528 2CKA001032A0531 3292x-A10101 + 
3292U-A00003

3292x-A10301 + 
3292U-A00003

2CHX880040A0033

Typové číslo 1094U-101-500 1097U-101-500 1099U-101-500 TC16-20U

Bezpotenciálový kontakt    ✔ ✔ 

Napěťové vázaný kontakt ✔ ✔ ✔   ✔

Výstup relé/polovodič relé relé 2x relé relé relé relé

Možnost volby NO/NC  ✔   ✔ 

Zatížitelnost kontaktů 10 A (4 A)* 10 A (4 A)* 2× 8 A (1 A)* 16 A 16 A 16 A (2 A)*

Přepínání útlumová/
komfortní teplota

✔   ✔ ✔ ✔

Topení/chlazení   ✔  ✔ 

Zobrazení měřené teploty     ✔ ✔

Možnost časových programů     ✔ ✔

Možnost podlahového čidla    ✔ 1) ✔ 2) ✔ 3)

Ochrana proti mrazu     ✔ ✔

Nastavení a ovládání přes aplikaci      

Kompatibilní s f@h WL      

Seskupení zařízení 
(ovládání více zařízení najednou)

     

Ovládání pomocí scén 
(např. „Opuštění domova“)

     

Dostupné v designové řadě G, J, Z, T, H, E, F,
Fu, S, Ax**

G, J, Z, T, H, E, F,
Fu, S, Ax**

G, J, Z, T, H, E, F,
Fu, S, Ax**

G, J, T, H, E, F** T, H, E, F** G, J, Z, T, H, E, F,
Fu, S, Ax**

*Hodnota proudu v závorkách platí pro induktivní zátěž.
**G - Swing®, J - Swing®L, Z - Zoni®, T - Tango®, H - Levit®(M), E - Element®, F - Time® (Arbo), Fu - future® linear, S - solo® (carat), Ax - Busch-axcent®
1) PTC 2 kΩ
2) PTC 2 kΩ, NTC 10 kΩ
3) PTC 2 kΩ, NTC 2/10/12/15/33/47 kΩ
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Termostaty ABB 
Přístrojové možnosti

DOTYKOVÝ
SENZOR

DOTYKOVÝ
SENZOR

Objednací číslo 2CKA001032A0534 2CKA001032A0536 2CKA001032A0540 2CKA006800A3115 2CKA006800A3119

Typové číslo 1095 UTA-BT-500 1094 USITA-BT-500 1099 UHKTA-BT-500 62841 U-WL-500 62843 U-WL-500

Bezpotenciálový kontakt     

Napěťové vázaný kontakt ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Výstup relé/polovodič relé MOS-FET 2× relé relé MOS-FET

Možnost volby NO/NC ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zatížitelnost kontaktů 10 A (4 A)* 1 A 2× 8 A (1 A)* 16 A (2 A)* 1 A

Přepínání útlumová/
komfortní teplota

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Topení/chlazení   ✔ ✔ ✔

Zobrazení měřené teploty ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Možnost časových programů ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Možnost podlahového čidla ✔ 3)   ✔ 3) 

Ochrana proti mrazu ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Nastavení a ovládání přes aplikaci ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kompatibilní s f@h WL    ✔ ✔

Seskupení zařízení 
(ovládání více zařízení najednou)

   ✔ ✔

Ovládání pomocí scén 
(např. „Opuštění domova“)

   ✔ ✔

Dostupné v designové řadě Z, T, H, Fu, S, Ax** Z, T, H, Fu, S, Ax** Z, T, H, Fu, S, Ax** Z, T, H, Fu, S, Ax** Z, T, H, Fu, S, Ax**

*Hodnota proudu v závorkách platí pro induktivní zátěž.
**G - Swing®, J - Swing®L, Z - Zoni®, T - Tango®, H - Levit®(M), E - Element®, F - Time® (Arbo), Fu - future® linear, S - solo® (carat), Ax - Busch-axcent®
3) PTC 2 kΩ, NTC 2/10/12/15/33/47 kΩ

TE R M OS TAT Y A B B
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ABB s.r.o.
Elektrotechnika 
Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
Kontaktní centrum
Tel.: 800 312 222
Technická podpora
Tel.: 800 800 104
E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com 

abb.cz/nizke-napeti
nizke-napeti.cz.abb.com
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—
Stahuj. Zhlédni. Sdílej. 
Elektronická  
verze tiskoviny

—
Chraňme  
přírodu.  
Společně!


